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［ 横型スタンド用測定子（各端子は可動側/固定側2本で1セットです。）］
BST-1B
製品番号 F-050 F-051 F-052 F-053

形状

測定範囲 φ4～59mm φ12～67mm φ1.5～56mm φ87～126mm

測定深さ 0～7mm 0～12mm 0～2.5mm 0～12mm

○ 材質：SK材
○ 標準はF-050が附属しています。

BST-2B
製品番号 F-060 F-061 F-062

形状

測定範囲 φ2～20mm φ5～23mm φ5～23mm

測定深さ 0～2mm 2～5mm 2～5mm

○ 材質：SK材
○ 標準はF-060が附属しています。F-061、F-062使用時は別途テーブルプレート（TP-108）が必要です。（P.40参照）

BST-3LB
製品番号 F-070 F-071 F-072 F-073

形状

寸法（mm） L=43.5 L1=30.5 L2=42 L=30.5 L1=17.5 L2=29 L=44.5 L1=10 L2=42 L3=34.5 L=31.5 L1=10 L2=29 L3=21.5

測定範囲 φ10～180mm φ10～180mm φ25～203mm（φ105～260mm） φ25～203mm（φ105～260mm）

測定深さ 13～28mm 0～15mm 13～28mm 0～15mm

○ 材質：SK材
○BST-1Bにも取付可能です。

MEI-1,H-2B,H-2LB
製品番号 F-150 F-151 F-152 F-153

形状

測定範囲 F-154 F-155 F-156

形状

○平行度保証規格は内側80%以内での値 F-150～F-152 1.2μm以内
 F-153～F-156 2.5μm以内
○材質は、F-155、F-156が焼入れ鋼、これ以外は超硬。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎特殊形状の測定子の設計／製作については御相談下さい。

［ ］
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