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詳細については別途カタログ参照

(注1)：パージ排気口は上下垂直にして下さい。

(注2)：膜式エアードライヤー及びフィルターの仕様は単体図面仕様を参照下さい。

(注3)：輸送時はユニオン部④で外して梱包してあります。(ユニオン・ニップルは付属)

付属品：ドレン排水チューブ２本（各２ｍ）付

　　　　 フィルターの画期的な特長は、圧縮空気の流れは気液分離材を通過し、エレメントの内側から外側に
 ろ過するシステムを採用していること。（特許取得済）
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AIRX AIRX膜式エアードライヤー
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膜式エアードライヤー本体 構造・原理
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型　式 入口・出口口径
外形寸法(mm)
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質量
(kg)

使用圧力範囲
(℃)

入気温度範囲 処理流体 主な材質

圧縮空気

・胴　体  ：ABS樹脂

・キャップ：アルミニウム

・ＳＵＳ

（注１）:取付位置によりパージ排気口が上下垂直になるようにして下さい。

（注２）:入口側に、プレ、ミストフィルター等を装着して下さい。

中 空 糸 膜

：水蒸気

：酸素

：窒素

空
気

乾燥
空気

湿った圧縮空気

排出
(湿った空気)

透過した水蒸気

膜式エアードライヤーは、水蒸気を取り除くために
『酸素や窒素を非常に透過しにくく、水蒸気は透過し
やすい』高分子材料を使用しています。この材料で作
られた中空糸膜フィルターの内側に圧縮空気が通ると、
水蒸気が膜の外に排出され、出口側には乾燥した空気
が得られます。

入口

出口

■MD10SM-4 ・ MD20SM-4 ・ MD30SM-4 ■MD40SM-6 ・ MD50SM-6 ・ MD60SM-8

入口

スーパープレフィルター

■ドライヤー本体

■入口・出口継手
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