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 SCH  ステンレス クランク ハンドル 
標
準在庫品 追加工可 回止穴

加工 2148
P.

サイズ R A H L D1 B H1 C

SCH-R
SCH-S

 80  80 100  82 22 24 16 60 13.4
100 100 124  98 26 28 20 72 16.0
125 125 153 118 28 30 25 90 15.8

品　　番 d
（H7）

質量
（g） 価格

SCH 80R 10 202  7,500
SCH100R 12 368  9,200
SCH125R 14 645 11,500

品　　番 W
（　 ）

質量
（g） 価格

SCH 80S 10 197  7,600
SCH100S 12 359  9,400
SCH125S 14 633 11,800
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クランク 回転握り
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追加工を承ります！

詳しくは、

P.2148
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