
A ハンドバイスプライヤー（受注生産） SQUEEZE ACTION
H (Produced on order)and Vice PliersA ハンドバイスプライヤー SQUEEZE ACTION

Hand Vice Pliers

■ 標準型ハンドバイスプライヤー
　 Standard type hand vice pliers

■ 標準型ハンドバイス
　 Standard type hand vice

■ 標準型ハンドバイスプライヤー
　 Standard type hand vice pliers

■ 標準型ハンドバイス
　 Standard type hand vice
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No.15中

No.70

品番　11

品番　18

品番　12

品番　19 品番　70

締圧力HoldingCapacity 2.2kN (220kgf)

質量Weight 600g

はさみしろMargin scissors 0～22mm

最大高Max height -

最大長Max length 225（mm）

最大幅Max width 68（mm）

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 2.0kN (200kgf)

質量Weight 1,050g

はさみしろMargin scissors 0～80mm

最大高Max height -

最大長Max length 290mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 1.0kN (100kgf)

質量Weight 1,275g

はさみしろMargin scissors 0～130mm

最大高Max height -

最大長Max length 325mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 2.0kN (200kgf)

質量Weight 760g

はさみしろMargin scissors 0～30mm

最大高Max height -

最大長Max length 240（mm）

最大幅Max width 70（mm）

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 5.8kN (580kgf)

質量Weight 480g

はさみしろMargin scissors 0～20mm

最大高Max height -

最大長Max length 200mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 2.0kN (200kgf)

質量Weight 1,045g

はさみしろMargin scissors 0～85mm

最大高Max height -

最大長Max length -

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)+ FCD
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No.特11

No.13

No.特12

No.14

No.12B

No.16品番　13 品番　14

品番  12B

品番　16

締圧力HoldingCapacity 2.0kN (200kgf)

質量Weight 665g

はさみしろMargin scissors 20～48mm

最大高Max height -

最大長Max length 230mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 1.8kN (180kgf)

質量Weight 440g

はさみしろMargin scissors 0～20mm

最大高Max height -

最大長Max length 220mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 2.0kN (200kgf)

質量Weight 740g

はさみしろMargin scissors 20～35mm

最大高Max height -

最大長Max length 240mm

最大幅Max width 70mm

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 3.0kN (300kgf)

質量Weight 505g

はさみしろMargin scissors 9～16m/mφ

最大高Max height -

最大長Max length 200mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 2.2kN (220kgf)

質量Weight 580g

はさみしろMargin scissors 0～35mm

最大高Max height -

最大長Max length 210mm

最大幅Max width 70mm

材質Materials スチール (Steal)

締圧力HoldingCapacity 4.0kN (400kgf)

質量Weight 440g

はさみしろMargin scissors 0～9mm

最大高Max height -

最大長Max length 190mm

最大幅Max width -

材質Materials スチール (Steal)
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品番 S11 品番 S12

1716

JAN 4580455762136 JAN 4580455762150 JAN 4580455762211

JAN 4580455762242 JAN 4580455762259 JAN 4580455762266

JAN 4580455762143 JAN 4580455762181 JAN 4580455762167

JAN 4580455762198 JAN 4580455762204 JAN 4580455762235
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