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セーフティープラスチック
クランプレバー SVR,SVF
Safety Plastic Clamp Levers   SVR, SVF

ご注文の際は、品番とLおよびカラーの指定をしてください。
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位置決め固定をする時に使用をするセーフティーレバーです。
通常、レバーがフリーになっており、レバーを下へ押し下げる事で
レバー内側のセレーション（歯切り部）が噛み合い、締付け操作が可能になります。
レバー部の材質がポリアミドである為、機械の軽量化が図れます。
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材 レバー lever  ：ナイロン樹脂PA6（ガラス繊維強化）
                Glass-fiber Nylon resin
ボルト bolt   ：鋼材SUM22L・三価クロメート   
                Steel Trivalent Chromate
キャップ cap  ：ナイロン樹脂PA6 Nylon resin
バネ spring   ：鋼線SW-C Steel wire

表

までレバーを押しつけて下さい。
開放された歯止め装置がロックされる

（内蔵スプリングが圧縮されます。）
Press down the handle

１ の状態で締付け等の作業を行って下さい。
Turn the handle

１２

歯止め装置が再び開放されます。
The handle is released

スプリングの力で戻り
お望みの位置でレバーを３ 放します。


