
不燃パテ
新 国土交通大臣認定

注入 注入 注入

RC・ALC壁

不燃配管

中空壁 片面壁

■施工箇所

ご注意 水がかかる等、湿気の多い場所で使用する場合は防水スプレーをご使用ください。

種　類 品　番 容量 入数 標準価格

ハンドタイプ MTKB-FP 500g 1 1,500
4㎏タイプ MTKB-FP4 4㎏ 1 10,200

●不燃配管の防火区画貫通部埋め戻し材に最適です。
●不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
●硬化型なので硬化後はモルタル同様に配管等が強固に固定されます。
●すき間に注入しやすいハンドタイプと大容量の4㎏タイプがあります。

500g入

4㎏入

NM-4224(不燃)

モルタル代用パテ

■ハンドタイプ

■4㎏タイプ

防水スプレー
予定
発売

品　番 容　量 入数 標準価格

MTKB-WS 180mℓ

●水がかかる等、湿気の多い場所で不燃パテを使用する際の防水スプレーです。
（不燃パテ：MTKB-FP（4））
●耐久性に優れた皮膜を形成します。

タイカブラック防水パテ

標準施工と異なりますので、
所轄行政機関にご確認ください｡確認施工

●防火性能　ASTEM 814(UL1479) & CAN/ULC S115  
　※床、又は壁に貫通孔をあけケーブル等を貫通させ延焼防止を施工し、３時間の加熱燃焼
　　試験を実施した結果、合格。 
●防水性能　ＵＬ：ＷＡＴＥＲＬＥＡＫＡＧＥ ＣＬＡＳＳＩＦＩＣＡＴＩＯＮ　W/Rating Class 1  合格｡
　※ケーブル貫通箇所に90cm 高さの水圧をかけ72 時間その状態を維持した場合に、水漏
　　れが発生しない。

※塗布面の均一化には充填ヘラが便利です｡

品　番 適　用 入数 最小入数 標準価格

MTKB-W1 タイカブラック クイック、ブロック 10 1 1,840

●タイカブラック　クイック、ブロックの防水に使用します。
●地下ピット、高湿気環境に最適。
●コンクリート、ALC、耐火材料に強力に接着します。
●通常のコーキングガンで塗布が容易です。
●硬化後は、耐候性があります。
●ハロゲンフリーで、低VOC。
●壁に使用しても、たれ落ちがありません。

ボトル型300㎖
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