
PVKボックス® （器具用） （ボックス）
高耐
候性

コネクタ種類
■適合コネクタ(おねじキャップ付)

PF管コネクタ
（防水型）

2号コネクタ

MFSK-16GP、22GP

品番（サイズ）
2K-14、16、22VE管用

FPK-16F、22FMF用

ミラフレキ
SS用
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規格 品　番 入数 最小入数 標準価格ベージュ ミルキーホワイト
大形四角（浅型） PVK-ALN1PKJ PVK-ALN1PKM 10 1 2,610

●防水コンセント、インターホン等の露出用器具の取り付けに最適です。
接地防水ダブルコンセント（φ39キャップ×2用）等、幅広の防水コンセント
も取り付けられます。

●ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。

●蓋はパッキン付です。

JIS C8435（ボックス）

大形四角

おねじキャップ付

露出用ミニボックス 

ミニプレート(市販品)も
取り付けられます
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高耐
候性

種類 品　番 適合管 入数 最小入数 標準価格ベージュ ミルキーホワイト グレー

側面ノック無

PVS-0J PVS-0M PVS-0 ― 20 1 620

側面ノック付

PVS-NJ PVS-NM PVS-N ― 20 1 620

1方出

PVS16-1J PVS16-1M PVS16-1 VE16 20 1 620

2方出（S）

PVS16-2SJ PVS16-2SM PVS16-2S VE16 20 1 620

2方出（L）

PVS16-2LJ PVS16-2LM PVS16-2L VE16 20 1 620

●配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。
　（70㎜角、取り付けピッチ38㎜のミニプレート等）
●底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
※器具の種類によって取り付かないものがあります。
事前にご確認ください。

側面ノック無

1方出

2方出（L）

側面ノック付
（φ27㎜・22（25）×4）

2方出（S）

底面ノックアウト：φ22㎜・16(19)×1
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