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MRC 小径用精密コレットMRC 小径用精密コレット
MICRO PRECISION COLLETMICRO PRECISION COLLET
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■■コレットに角を施したタップ専用コレットもあります。　Also available collet for tapping.

径 mm MRC5-MB MRC7-MB
0.2 MRC5-MB02 MRC7-MB02
0.3 MRC5-MB03 MRC7-MB03
0.4 MRC5-MB04 MRC7-MB04
0.5 MRC5-MB05 MRC7-MB05
0.6 MRC5-MB06 MRC7-MB06
0.7 MRC5-MB07 MRC7-MB07
0.8 MRC5-MB08 MRC7-MB08
0.9 MRC5-MB09 MRC7-MB09

MRC5 MRC7

径 mm 普通級
Standard collet

精度級
Precision collet

普通級
Standard collet

精度級
Precision collet

0.5 〜 1.0 MRC5-1 MRC5-U 1 MRC7-1 MRC7-U 1
1.0 〜 1.5 MRC5-1.5 MRC5-U 1.5 MRC7-1.5 MRC7-U 1.5
1.5 〜 2.0 MRC5-2 MRC5-U 2 MRC7-2 MRC7-U 2
2.0 〜 2.5 MRC5-2.5 MRC5-U 2.5 MRC7-2.5 MRC7-U 2.5
2.5 〜 3.0 MRC5-3 MRC5-U 3 MRC7-3 MRC7-U 3
3.0 〜 3.5 MRC5-3.5 MRC5-U 3.5 MRC7-3.5 MRC7-U 3.5
3.5 〜 4.0 MRC5-4 MRC5-U 4 MRC7-4 MRC7-U 4
4.0 〜 4.5 MRC5-4.5 MRC5-U 4.5 MRC7-4.5 MRC7-U 4.5
4.5 〜 5.0 MRC5-5 MRC5-U 5 MRC7-5 MRC7-U 5
5.0 〜 5.5 　　　　　- 　　　　- MRC7-5.5 MRC7-U 5.5
5.5 〜 6.0 　　　　　- 　　　　- MRC7-6 MRC7-U 6
6.0 〜 6.5 　　　　　- 　　　　- MRC7-6.5 MRC7-U 6.5
6.5 〜 7.0 　　　　　- 　　　　- MRC7-7 MRC7-U 7

■■呼び径のみクランプでき、把握範囲はございません。
　　Only available in exact size, between sizes are not available.

MRC10 MRC13 MRC16 MRC20
把握範囲 Chucking range

0.5 〜 10.0mm
把握範囲 Chucking range

1.0 〜 13.0mm
把握範囲 Chucking range

1.0 〜 16.0mm
把握範囲 Chucking range

2.0 〜 20.0mm
CODE 径 d CODE 径 d CODE 径 d CODE 径 d

MRC10-1 0.5 〜 1. MRC13-2   1. 〜 2. MRC16-2   1. 〜 2. MRC20-3   2. 〜 3.
MRC10-2   1. 〜 2. MRC13-3   2. 〜 3. MRC16-3   2. 〜 3. MRC20-4   3. 〜 4.
MRC10-3   2. 〜 3. MRC13-4   3. 〜 4. MRC16-4   3. 〜 4. MRC20-5   4. 〜 5.
MRC10-4   3. 〜 4. MRC13-5   4. 〜 5. MRC16-5   4. 〜 5. MRC20-6   5. 〜 6.
MRC10-5   4. 〜 5. MRC13-6   5. 〜 6. MRC16-6   5. 〜 6. MRC20-7   6. 〜 7.
MRC10-6   5. 〜 6. MRC13-7   6. 〜 7. MRC16-7   6. 〜 7. MRC20-8   7. 〜 8.
MRC10-7   6. 〜 7. MRC13-8   7. 〜 8. MRC16-8   7. 〜 8. MRC20-9   8. 〜 9.
MRC10-8   7. 〜 8. MRC13-9   8. 〜 9. MRC16-9   8. 〜 9. MRC20-10   9. 〜 10.
MRC10-9   8. 〜 9. MRC13-10   9. 〜 10. MRC16-10   9. 〜 10. MRC20-11 10. 〜 11.
MRC10-10   9. 〜 10. MRC13-11 10. 〜 11. MRC16-11 10. 〜 11. MRC20-12 11. 〜 12.

MRC13-12 11. 〜 12. MRC16-12 11. 〜 12. MRC20-13 12. 〜 13.
MRC13-13 12. 〜 13. MRC16-13 12. 〜 13. MRC20-14 13. 〜 14.

MRC16-14 13. 〜 14. MRC20-15 14. 〜 15.
MRC16-15 14. 〜 15. MRC20-16 15. 〜 16.
MRC16-16 15. 〜 16. MRC20-17 16. 〜 17.

MRC20-18 17. 〜 18.
MRC20-19 18. 〜 19.
MRC20-20 19. 〜 20.

MRC コレットMRC コレット
STANDARD COLLETSTANDARD COLLET

L

d D

外径 D 長さ L
MRC10 17 27.5
MRC13 21 31.5
MRC16 26 34
MRC20 33 40

小径コレット  小径コレット  SMALL DIA. COLLETSMALL DIA. COLLET

超小径ミクロボアコレット  超小径ミクロボアコレット  MICRO BORE COLLETMICRO BORE COLLET




