
材　　質

表面処理

A6N01S-T5

アルマイト処理
クリア塗装

アルマイト処理
クリア塗装

材　　質

表面処理

A6N01S-T5

材　　質

表面処理

A6063S-T5 (205)

アルマイト処理
クリア塗装

570  円/piece 660  円/set

オプション締結部品セット

725  円/set 825  円/set 835  円/set
690  円/piece 870  円/set 1,000 円/set 1,195 円/set 1,220 円/set
900  円/piece 1,170 円/set 1,370 円/set 1,665 円/set 1,700 円/set

BNH CNH BNHS※2 CNHS※2

ABJF-3030-6
ABJF-3060-6
ABJF-3090-6

ブラケット単品

720  円/piece 840  円/set

オプション締結部品セット

905  円/set 1,030 円/set 1,040 円/set
900  円/piece 1,140  円/set 1,270 円/set 1,520 円/set 1,540 円/set

1,080 円/piece 1,440  円/set 1,635 円/set 2,005 円/set 2,040 円/set

BNH CNH BNHS※2 CNHS※2

ABJF-6030-6
ABJF-6060-6
ABJF-6090-6

ブラケット単品

550  円/piece 610  円/set

オプション締結部品セット

640  円/set 705  円/set 710  円/set
BNH CNH BNHS※2 CNHS※2

ABJP-3030-6

ブラケット単品

■オプション内容 ABJF-3030-6 ■オプション内容 ABJF-3060-6 ■オプション内容 ABJF-3090-6

■オプション内容 ABJF-6030-6 ■オプション内容 ABJF-6060-6 ■オプション内容 ABJF-6090-6

■オプション内容 ABJP-3030-6

締結ボルト

FCS(S)-06-18

NSM-06-6 + NH-06-GR
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M6用皿モミ
裏面より

10
6

4-φ7

15

60

90
30

60 30

2-M6用皿モミ
裏面より
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3-M6用皿モミ
裏面より

30

※FCS-06-14
(別売)

質量　41g 質量　82g 質量　123g

締結ボルト

FCS(S)-06-18

NSM-06-6 + NH-06-GR
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2-M6用皿モミ
裏面より
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4-M6用皿モミ
裏面より
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10 6
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6-M6用皿モミ
裏面より

6A-126

A

質量　55g 質量　110g 質量　165g

6A-126

A

10
6

2
φ7

1515 30

55

30

45

M6用皿モミ
裏面より

質量　25g
取付けには
タップ加工が必要です

取付けには
タップ加工が必要です

取付けには
タップ加工が必要です

M6タップ

NSM-06-6 + NH-06-GR

FCS(S)-06-18

締結ボルト

フラットブラケット
ABJF-3030-6 ABJF-3060-6 ABJF-3090-6

シルバー

フラットブラケット
ABJF-6030-6 ABJF-6060-6 ABJF-6090-6

シルバー

片もちフラットブラケット

ABJP-3030-6

シルバー

※フレーム溝にフラットブラケットシリーズを
　付ける場合はボルト長さに注意して下さい。

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。（P410・P411）

CSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(2ヶ)
(1ヶ)

(2ヶ)
(1ヶ)

(2ヶ)
(1ヶ)

(2ヶ)
(1ヶ)

NSM-06-6 (2ヶ)

NSMS-06-6 (2ヶ)

NH-06-GR (2ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHS

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。（P410・P411）

CSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(1ヶ)
(1ヶ)

(1ヶ)
(1ヶ)

(1ヶ)
(1ヶ)

(1ヶ)
(1ヶ)

NSM-06-6 (1ヶ)

NSMS-06-6 (1ヶ)

NH-06-GR (1ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHSCSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(4ヶ)
(2ヶ)

(4ヶ)
(2ヶ)

(4ヶ)
(2ヶ)

(4ヶ)
(2ヶ)

NSM-06-6 (4ヶ)

NSMS-06-6 (4ヶ)

NH-06-GR (4ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHS CSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(6ヶ)
(3ヶ)

(6ヶ)
(3ヶ)

(6ヶ)
(3ヶ)

(6ヶ)
(3ヶ)

NSM-06-6 (6ヶ)

NSMS-06-6 (6ヶ)

NH-06-GR (6ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHS

※2 締結ボルトと四角ナットがステンレス製となります。　※3 締結ボルトの推奨締付トルク及び比較。（P410・P411）

CSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(2ヶ)
(2ヶ)

(2ヶ)
(2ヶ)

(2ヶ)
(2ヶ)

(2ヶ)
(2ヶ)

NSM-06-6 (2ヶ)

NSMS-06-6 (2ヶ)

NH-06-GR (2ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHS CSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(4ヶ)
(4ヶ)

(4ヶ)
(4ヶ)

(4ヶ)
(4ヶ)

(4ヶ)
(4ヶ)

NSM-06-6 (4ヶ)

NSMS-06-6 (4ヶ)

NH-06-GR (4ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHS CSWS-06-18
FCSS-06-18

APBS-06-18
FCSS-06-18

CSW-06-18
FCS-06-18

APB-06-18
FCS-06-18

(6ヶ)
(6ヶ)

(6ヶ)
(6ヶ)

(6ヶ)
(6ヶ)

(6ヶ)
(6ヶ)

NSM-06-6 (6ヶ)

NSMS-06-6 (6ヶ)

NH-06-GR (6ヶ)

ナットホルダー締結ボルト※3 四角ナット
BNH

CNH

BNHS

CNHS

■ 技術データ ■ 技術データ

■ 技術データ

● 締結部品 （締結部品は本体に含まれておりませんので別途ご購入ください。）　※ボルト・ナットの詳細はP288～P301を参照ください。

CS（S）
シリーズ

APB（S）
シリーズ

CSW（S）
シリーズ

FCS（S）
シリーズ

BCS（S）
シリーズ

TSB（S）
シリーズ

SHRS
シリーズ

ECSS
シリーズ

ECCS
シリーズ

NSM（S/L）
シリーズ

NSME
シリーズ

NH-06
シリーズ

NHW-06
シリーズ

Series Aluminium BracketM6
ブ
ラ
ケ
ッ
ト

M4

M6

M8

M8

H10

20㎜

30㎜

40㎜

45㎜

50㎜

162


