
67,500 円/piece

AND-04
70,200 円/piece

AND-08
68,850 円/piece

AND-06
M4 M6 M8

質　　量

1 M4フレーム用 2 M6フレーム用 3 M8フレーム用

■ 使用方法

①

⑦

② ③

⑧

④ ⑤ ⑥

■ パネルの種類

■ パネルの取付例

※標準カラー及び上記板厚以外も対応致します。

※ナット挿入口は、目立たない場所を推奨致します。

ペット [PET]
アクリル [PMMA]
ポリカーボネート [PC]
アルミ複合板 [発泡タイプ]
アルミ複合板 [ソリッドタイプ]

標準カラー 比　重
板厚（mm）

標準タイプ 制電タイプ 熱変形温度 MAXサイズ：A×B（mm）

透　明

透　明

透　明

シルバー

シルバー

3・5

3・5

3・5

3

3

3・5

3・5

3・5

ー

ー

1.27

1.2

1.2

0.81

1.1

62℃～

100℃～

120℃～

80℃～

80℃～

1,000×2,000

1,000×2,000

1,000×2,000

1,000×2,000

1,000×2,000

B寸法（mm）

A
寸

法（
m

m
）

切り欠き

C面取り

穴あけ

切り抜き

■ 各種追加工について

● ブラケット留め
　 ABLD・AMB・PMCシリーズ

● 溝はめ込み（フェースストライプ）
　 FS2シリーズ

● 溝はめ込み（シール材）
　 TY-6850

● パネル押さえ
　 PHLS・PHLWシリーズ

● パネルホルダー取付
　 PHL・CPSシリーズ

● 表面取付（外貼り）

1 620g
2 625g
3 655g

追加工および各種アクセサリーとの組み合わせにより
様々な用途でご利用頂けます。

装置の設置後、解体せずに四角ナットを挿入することが
できます。

RoHS非対応品
RoHS非対応品

■ 技術データ

Accessory 7

ア
ク
セ
サ
リ
ー

M4

M6

M8

20㎜

30㎜

40㎜

ナ
ッ
ト
挿
入
ダ
イ
ス 

／ 

樹
脂
パ
ネ
ル

● 納期詳細 P437

※  定　　価 : 全て消費税抜きの金額となります。税額は別途申し受けます。

ご注文
方　法

（注文例）

型　式
AND-04 1個

数　量

ナット挿入ダイス

50㎜
H10

45㎜
M8
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