
B-286

リニアボールベアリング ストローク形
NTN

注1）Cの許容差はFw≦50mmのとき　　　mm，Fw＞50mmのとき　　　mmである。

KD形 
（開放形） 

KD‥LL形 
（シール形） 

主　要　寸　法 呼び番号 基本動 基本静 基本動 基本静 質　量
mm 定格荷重 定格荷重 定格荷重定格荷重

KD形 KD‥LL形 N kgf kg
Fw D C1) T t d1 C1 ストローク C1 ストローク （参考）

F6 h5 最大 最大 KD形 KD‥LL形 Cr Cor Cr Cor KD形 KD‥LL形

10 19 30 1.7 0.4 1.5 22.7 27 15.5 19 KD101930 KD101930LL/3AS 720 535 74 55 0.028 0.030

12 23 32 1.7 0.4 1.5 24.5 30 17.1 22 KD122332 KD122332LL/3AS 920 725 94 74 0.052 0.055

16 28 37 1.7 0.5 1.5 29.1 33 21.1 26 KD162837 KD162837LL/3AS 1 480 1 070 151 109 0.073 0.078

20 32 45 2.2 0.5 2 35.8 55 26.8 46 KD203245 KD203245LL/3AS 1 670 1 230 171 125 0.100 0.105

25 37 45 2.2 0.6 2 35.8 55 26.8 46 KD253745 KD253745LL/3AS 1 890 1 410 192 144 0.115 0.120

30 45 65 2.7 0.7 2.5 53.5 81 45.1 73 KD304565 KD304565LL/3AS 3 800 3 100 390 315 0.265 0.265

35 52 70 2.7 0.7 2.5 58.5 90 50.1 79 KD355270 KD355270LL/3AS 4 200 3 500 430 355 0.405 0.405

40 60 80 2.7 0.7 2.5 68.3 103 59.9 93 KD406080 KD406080LL/3AS 5 900 4 750 600 485 0.635 0.635

45 65 80 2.7 0.7 2.5 68.3 103 59.9 93 KD456580 KD456580LL/3AS 6 400 5 300 655 540 0.675 0.680

50 72 100 3.2 1 3 86.4 136 77.4 125 KD5072100 KD5072100LL/3AS 8 500 6 850 870 695 1.00 1.02

55 80 100 3.2 1 3 86.4 136 77.4 125 KD5580100 KD5580100LL/3AS 9 200 7 550 940 770 1.34 1.36

60 85 100 3.2 1 3 86.4 136 77.4 122 KD6085100 KD6085100LL/3AS 9 900 8 250 1 010 840 1.41 1.43

70 95 100 3.2 1 3 86.4 136 77.4 122 KD7095100 KD7095100LL/3AS 10 600 9 000 1 080 920 1.61 1.63

80 110 100 3.2 1.2 3 86 129 77 116 KD80110100 KD80110100LL/3AS 13 300 10 900 1 350 1 110 2.37 2.40

FW 10～80mm

KD形
KD‥LL形
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