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 ダブルロックジョイント（WJ型）
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パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
WJ7-1313-Sは材質C3771BEで、日本水道協会認証登録番号は
G-653です。　　　　　　　　

注

日本水道協会認証登録品　G-651

：注

日本水道協会認証登録品　G-652

：

注 注　パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

注：WJ18型（青銅）は、水道メーターの取付上水ねじ（Gねじ）用です。

：パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

日本水道協会認証登録品　G-651 日本水道協会認証登録品　G-652

：

W六角

Gねじ

L

EPDMパッキン付EPDMパッキン付

L W六角

Gねじ

16A、20Aは、樹脂管の種類により品番がA、Cの2つに区別されています。
樹脂管の適用表(P39)をご覧の上、適用する製品でご使用下さい。

黄銅 青銅

黄銅 青銅
L Gねじ

ノンアスベスト
パッキン付

W2六角W1六角

L Gねじ

ノンアスベスト
パッキン付

W2六角W1六角

水道メーター等の接続に便利です。

水道メーター WJ18型（青銅）

樹脂管

WJ7型　アダプター 材質：
C3604BD

WJ18型　ナット付アダプター 材質：
C3604BD

WJ7型　アダプター 材質：
CAC406C

WJ18型　ナット付アダプター 材質：
CAC406C
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