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ナイロンコネクタ

小型・軽量のナイロン製の角形コネクタで
す。パネル取り付け用の“パネルマウント
タイプ”と、基板接続用の“ボードマウン
トタイプ”“インライン・ボードマウントタ
イプ”があり、分野を問わず幅広いアプリ
ケーションに対応します。プラグ側のラッ
チを指で軽く開閉することで、簡単、確実
に嵌合・離脱ができるように設計されてい
ます。また、誤挿入防止用成極キーが誤嵌
合を防止します。

仕様
使用温度範囲： −55℃〜100℃
絶縁抵抗： 5000MΩ以上
耐電圧： A.C.2000V（1分間）
耐久： 嵌合･離脱500回
塩水憤霧： JIS-C 0023
温湿度組合せ： JIS-C 0028

SMSナイロンコネクタ

パネルマウント ボードマウント

新製品  ！
UL94Ｖ－0タイプ

新製品  ！
高電圧ＩＰタイプ

インライン・ボードマウント

関連取得規格：UL, CSA, VDE

SMS シリーズ ナイロンコネクタ


