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ตู้แช่แข็ง
ปิดสนิท

ชื่อเซ็ต
Set name

L ความยาวราว
Pipe length 

มวลผลิตภัณฑ� (g)
Mass

เลขที่สินค�า
Product No. 

วัสดุ
Material

จํานวนที่จําเป�นต�อ 1 เซ็ต
Required number per set

รหัส
Code 

FA-1729-1 500 512 1210

FA-1729-Lตัวอุปกรณ�
Main body 2D/3D

SUS

1 60697

FA-1729-Rตวัอปุกรณ�
Main body 2D/3D 1 60703

FA-1729/729-1สําหรับราว
Pipe 3D 1 60691

FA-1729-2 800 812 1410

FA-1729-Lตัวอุปกรณ�
Main body 2D/3D

SUS

1 60697

FA-1729-Rตวัอปุกรณ�
Main body 2D/3D 1 60703

FA-1729/729-2สําหรับราว
Pipe 3D 1 60692

FA-729-1 500 512 1000

FA-729-Lตัวอุปกรณ�
Main body 3D

ZDC
1 60690

FA-729-Rตัวอุปกรณ�
Main body 3D 1 60702

FA-1729/729-1สําหรับราว
Pipe 3D SUS 1 60691

FA-729-2 800 812 1200

FA-729-Lตัวอุปกรณ�
Main body 3D

ZDC
1 60690

FA-729-Rตัวอุปกรณ�
Main body 3D 1 60702

FA-1729/729-2สําหรับราว
Pipe 3D SUS 1 60692

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

FA-729FA-729

0

Screw for pipe
น็อตยึดราว 

ตัวอย�างการใช�
Example of application
การเป�ดป�ดประตูที่มีจุดล็อค 2 จุดโดยใช�ราวเชื่อมต�อจะ
สามารถควบคุมแบบวันทัชได�
The two-point lock door can be operated 
through the connecting pipe.

FA-1727S-1 (ฐานรอง)
(catch)

FA-1727S-1 (ฐานรอง)
(catch)

FA-1729-1 (มือจับ) (handle)
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φ19（t=1.5）
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FA-1727S
FA-727S
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H

countersink

hole for padlock

Offset height

รูน็อตสําหรับ 4-M5 

ร ูφ7 (สําหรับแม�กุญแจ) 

ความสูงออฟเซ็ท 

※ กรุณาดูอ�างอิงรายละเอียดของฐานรอง FA-1727S, FA-727S ได�ที่หน�า 221 
※ For catch, see FA-1727S and FA-727S on page 221.

 〔ระยะติดตั้งมาตรฐาน〕
Standard installation distance

（FA-1729-L）

（FA-1729-R）

เลขที่สินค�า
Product No. 

วัสดุ
Material 

ความสูงออฟเซ็ท
Offset height 

รหัส
Code 

FA-1727S-1 2D/3D
SUS 18～30 60305

FA-1727S-2 ● 2D/3D 0～5 60306
FA-727S-1 2D/3D ZDC 18～30 60043
FA-727S-2 2D/3D 0～5 60149

 （ตัวอุปกรณ�และราวไม�ได�ประกอบเป�นชิ้นเดียวกัน）
The handle and pipe are not assembled.

 〔ฐานรอง〕Catch

FA-1727S-1 FA-1729-1

INTERLOCKING  HANDLES  FOR  AIRTIGHTNESS
มือจับทํางานต�อเน��องขนาดเล็กสําหรับการป�ดสน�ท

มอืจบัทาํงานต�อเน��อง　FA-1729, FA-729

ลักษณะเด�น　Feature
 เน��องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อน
สูง (FA-1729)

 ขนาดเล็กแต�มีโครงสร�างที่แข็งแกร�ง และเหมาะกับการเป�ด
ป�ดประตูที่รุนแรง

ออกแบบมาอย�างสวยงาม พร�อมฟ�งก�ชันที่ใช�งานง�าย
 เป�ดป�ดแบบวันทัช
 Corrosion-resistant stainless steel is used. (FA-1729)
 Small but durable construction for hard use of door 

locking/unlocking.
Easy-to-operate and functional beauty design.
 One-touch locking/unlocking.

 〔FA-1729〕
ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ  ตัวอุปกรณ�: เหล็กหล�อสแตนเลส (SUS304)
ราว: สแตนเลส (SUS304)

 การจัดการผิวหน�า:  ตัวอุปกรณ�: การขัดมันเชิงไฟฟ�า
ราว: การขัดเงาละเอียดแบบ
กระจกเงา

อุปกรณ�ที่แนบมา: ราว
การใช�งาน สําหรับประตูของตู�แช�เย็นแช�แข็ง/อุปกรณ�สําหรับ

ใช�ในครัว/อุปกรณ�สําหรับการแพทย�
 〔FA-729〕
ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ  ตัวอุปกรณ�: ซิงค�อัลลอย (ZDC)
ราว: สแตนเลส (SUS304)

การจัดการผิวหน�า:  ตัวอุปกรณ�: ชุบโครเมียม (MZCr)
ราว: การขัดเงาละเอียดแบบ
กระจกเงา

อุปกรณ�ที่แนบมา: ราว
การใช�งาน ตู�แช�เย็นแช�แข็ง/เตาอบไมโครเวฟ
หมายเหตุ มือจับและราวไม�ได�ประกอบเป�นชิ้นเดียวกัน

 ขันยึดน็อตสําหรับยึดราวจับให�แน�น แนะนาํให�
ทาสารป�องกันการคลายตัว

 กรุณาดูอ�างอิงรายละเอียดของฐานรองได�ที่
หน�า 221

 ไม�สามารถปลดล็อคได�จากภายใน โปรดเลือก
ใช�อุปกรณ�ที่มีตัวช�วยหลบหน ีหากใช�ประเภท
วอล�กอิน

〔FA-1729〕
Specifi-
cations

Material: 
　　Main body: Cast stainless steel (SUS304) 
　　Pipe: Stainless steel (SUS304)
Finish: 
　　Main body: Electrolytic polishing 
　　Pipe: Mirror surface buffing
Accessories: Pipe

Specific 
use

 Doors for refrigerator, kitchen and 
medical equipment

〔FA-729〕
Specifi-
cations

Material: 
　　Main body: Zinc alloy (ZDC)  
　　Pipe: Stainless steel (SUS304)
Finish: 
　　Main body: Chrome plating (MZCr) 
　　Pipe: Mirror surface buffing
Accessories: Pipe

Specific use Refrigerators and ovens
Remarks  The handle and pipe do not come 

assembled.
 Be sure to tighten the screw for the pipe. 

Thread-locking fluid is recommended.
 For details of catch, see page 221. 
 Cannot be unlocked from inside. Select 

the product with escape device for the 
walk-in type.

FA-729
ทําจากซิงค�อัลลอย

FA-1729
ทําจากสแตนเลส




