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■ 小型のビス止め防水防塵構造ボックスです。
■ 耐食・耐塩・耐候性に優れたステンレス（SUS304）製です。
■ 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なボックスです。

構成内容
No. 名　称 個　数 材　質 色 /表面処理
1 カバー　　 1 ステンレス SUS304 t1.2 磨き処理#400
2 ボディー　 1 ステンレス SUS304 t1.2 磨き処理#400
3 ガスケット 1 EPDM スポンジ　　　　 黒 　　　　　
4 取付ビス　 4 ステンレス M4×10 　　 無処理 　　　
5 Z金具　　 2 ステンレス SUS304 t1.2 無処理 　　　

テクニカルデータ

保護等級 : IP65
温度範囲 : −40℃〜＋90℃
締め付けトルク : 1.2N・m（12kgf・cm）

KSB SERIES 小型防水・防塵ステンレスボックス
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