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製品番号 プラグ オイル 取扱説明書

AI3120 R1/4（PT1/4） 1 1 ○
AI4120 R1/4（PT1/4） 1 1 ○
AI4160 R1/4（PT1/4） 1 1 ○
AI4161 R1/4（PT1/4） 1 1 ○
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 エアーインパクトレンチ
AIR IMPACT WRENCH

付属品

出力調整レバー 出力調整レバー

ツインハンマー ツインハンマー167

21

60

17
0

OPTION

インパクト用ソケット（4NV- ○○） P197  

OPTION

インパクト用ソケット（4NV- ○○） P197  

使用例

AI4160 AI4161

逆（左）回転 正（右）回転
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最大出力トルク 470N･m

製品番号 AI4160

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に。
マグネシウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより
軽量1.2kgを実現。
安定した打撃で反動が少なく、耐久性とパワーに優れた
ツインハンマーを搭載。
正回転3段階、逆回転2段階の出力調整レバー付。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。

12.7
mm

出力角
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最大出力トルク 右回転510N･ｍ 左回転570N･ｍ

製品番号 AI4161

自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に。
アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより
軽量1.2kgを実現。
正（右）回転3段階調整可能。
効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替
がプッシュの簡単操作｡
スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。
握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。
ホースのねじれを防ぐ回転継手。

12.7
mm

出力角

1/2




